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ミスミ

フットスイッチ MFシリーズ

フットスイッチ Webなら漏液検出機器を多数掲載!制
御

ス
イ
ッ
チ
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リレー

PLC

インバータ
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タイマ・
カレンダタイマ
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小型表示灯

パイロットランプ

積層信号灯

表示灯

警報機・
ブザー

端子台

型番
サイズ

踏部
素材 形状 接点 動作

定格
ヒンジ 保護

構造

¥通常単価 ¥スライド単価
小さい ⇔ 大きい

薄型 AC DC
微少電流 1～4個 5～9個 10～19個 20個～

ミニ 小型 汎用 大型
MFK-1 ● － － － ●

樹脂

角形

1c モメンタリ
● －

後

IP30

2,300 2,185 2,070 1,970
MFKS-1 ● － － － ● ● ● 2,060 2,040 2,020 2,000
MFK-1H ● － － － ● 1a オルタネイト ● － 2,230 2,210 2,190 2,170
MFVA-1 － ● － － ●

金属

1c モメンタリ
● － 前 1,940 1,920 1,900 1,880

MFL-1 － ● － － － ● －

後

1,990 1,970 1,950 1,940
MFL-1H － ● － － － 1a オルタネイト ● － 2,520 2,500 2,470 2,450
MF-1 － － ● － － 1c モメンタリ ● － 3,530 3,353 3,177 2,800
MF-1H － － ● － － 1a オルタネイト ● － 4,180 3,971 3,762 3,450
MFM-1 － － － ● － 産業用半カバー付

1c モメンタリ
● － 前

IP50
6,260 5,947 5,634 4,970

MFU-1B － ● － － ● EVA 丸形 ● － － 2,020 1,919 1,818 1,650

型番 定格
絶縁
抵抗

DC500V

耐電圧
AC
1分間

使用周囲温度 使用周囲湿度 動作力
N

使用電線
材質 質量

gmm2 芯数 Ｌ寸
MFK-1 AC250V 6A

100
MΩ
以上

1500
V

－5～
+40℃

85%RH以下

9.8

0.75

3 1.5m PC

290

MFKS-1

AC250V 3A
DC6V 5mA
DC12V 2mA
DC24V 1mA

320

MFK-1H AC250V 3A 2

1m

ABS/PC 250
MFVA-1

AC250V 6A
29.4

3

アルミ
合金

ダイカスト

260
MFL-1

19.6
310

MFL-1H AC250V 3A 2 270
MF-1 AC250V 10A

34.3
1.25 3 510

MF-1H AC250V 6A 0.75 2 470
MFM-1 AC250V 10A 32.3 1.25

3
1100

MFU-1B AC250V 6A 0～
+40℃ 11.7 0.75 1.5m ABS/EVA 340

詳細仕様

電線配色

●1c

COM NO

NC

白色 

赤色 

黒色 

●1a

白色 黒色 

・ モーターは定格の5～10倍、ランプは10～15倍、ソレノイドは数倍から２０
倍前後等、機器によっては電源スイッチ投入時、大きな始動電流が流れる場合
があります。これらの機器に接続して使用される場合、負荷の内容、回路構成
等をご確認の上お選びください。
・ 定格以上の電流が流れる場合は、必ず電磁開閉器等を用いてご使用ください。
・MFKS-1（低電圧微少電流タイプ）は電安法PSEの対象外です。
・定格電源DCはミニマム値となります。

信頼性の高い国内製フットスイッチ

MF-1＊

MFL-1＊MFVA-1MFK＊-1＊

MFU-1BMFM-1

型番

MFK-1

1個単位

電安法
PSEIP30 IP50
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ミスミ

フットスイッチ MFシリーズ

フットスイッチ Webならソレノイド関連機器を掲載! 制
御

ス
イ
ッ
チ

238

押しボタン

非常停止・
安全スイッチ

セレクタ
スイッチ

ロッカ
スイッチ

トグル
スイッチ

スライド
スイッチ

スイッチ
ユニット

フット
スイッチ

レバー
スイッチ

その他
スイッチ

テープ
スイッチ 

スイッチ用
ツマミ

保護/
スイッチカバー

スイッチ
ガード

スイッチ用
銘板

スイッチ
周辺部品

外形図

ネ－ムプレ－ト 

VCTF３心×1.25mm2（灰色）
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2－M4取付穴深さ8

●取付図（底面）

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

商品の取扱有無をすぐ確認したい・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-11
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