
PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル

ミスミ

EMI対策タイプ

1本単位

1台単位

ミスミ

PCRコネクタ端子台（端子間ピッチ8.5mm）

仕様
定格電圧 AC／DC125V
定格電流 1A
絶縁抵抗 1000MΩ以上（DC500Vメガにて）
耐電圧 AC1000V　1分間（対アース間）
端子台ネジ M3.5×7L
締付トルク 1.2～1.8N・m
端子間ピッチ 8.5mm
端子台適合電線 2mm2/AWG14以下

周囲温度 －20℃～＋55℃（通電時）
－30℃～＋85℃（無通電時）

周囲湿度 45％～85％

材質
端子台 PBT（ポリブチレンテレフタレート）
ケース PPE（ポニフェニレンエーテル）
基盤 GE4F（ガラスエポキシ）

推奨ケーブル

型番 芯数 搭載コネクタ
（本多通信工業） 推奨ケーブル

MWI-PCR96-TB96 96芯 PCR-E96MD（オス） SPCR, WPCRシリーズ
（a796ページ～）MWI-PCR68-TB68 68芯 PCR-E68MD（オス）

MWI-PCR96-TB96

型番型番 芯数
¥通常単価 ¥スライド単価 重量

（ｇ）1～４台 ５～9台 10～29台
MWI-PCR96-TB96 96 12,623 11,992 10,798 385

MWI-PCR68-TB68 68 10,450 9,928 9,025 294

●PCRハーフピッチコネクタ68芯、96芯を搭載
●DINレール取付、ネジ取付両対応

I/Oボードに多用されるPCRコネクタ搭載端子台

68芯、96芯PCRコネクタオス 96芯
（オス） 68芯

（オス）
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…下段端子台記名板
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MWI-PCR68-TB68 （TOP VIEW）MWI-PCR96-TB96
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…上段端子台記名板
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…コネクタピン配列

（TOP VIEW）

●対応している機器メーカー名
…コンテック社I/Oボード
…インタフェイス社I/Oボード
※コネクタタイプを確認の上選定して下さい

記名板タイプ

（SPCR,Aケーブル同仕様）

翌日お届け！ 最短納期の即出荷ケーブルです
●  I/Oカード等FA機器に対応するケーブルです。
●  コンテックI/Oボードなどに使用できます。
●  コネクタは高信頼の日本製（本多通信工業製）を採用。

お値引き
1～29本 通常単価
30～49本 5%
50本～ 都度見積

指定長（m） ～0.9 1～3
公差 ＋20mm ＋50mm

※指定長の公差は上記の通りになります。

コネクタタイプ 形状仕様タイプ 外形イメージ図 芯数 全長
（ｍ）

¥通常単価
0.5m 1m 3m

ZPCR
 

本多通信工業

H
（メス） 指定長

切り落としCN1メス
96

0.5

1

3

4,970

HH
（メス・メス）

CN1メス CN2メス

指定長
6,480 6,790 8,040

コネクタタイプ
ー

形状仕様タイプ
ー

芯数
ー

全長（m）

ZPCR H 96 0.5

旧B2294 仮0000

詳細は をご確認下さい。
http://jp.misumi-ec.com

b1063結線・線色ページ

b802部材ページ

Webなら長さ違いのケーブル多数取扱！！
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PCRハーフピッチコネクタ付ケーブル

使用部材情報

Y型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型番 F0.3-3相当品
サイズ 3.2mm
外幅 5.2mm

更に詳しく a468ページ

丸型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型番 0.3-3相当品
サイズ 3.2mm
外幅 5.2mm

更に詳しく a464ページ

圧着端子

コネクタ・フード

EPCR コネクタ
メーカー 本多通信工業
型番 PCR-E＊＊PMA+

定格電流 1A
定格電圧 AC250V
更に詳しく a90ページ

フード
メーカー 本多通信工業
型番 PCS-E＊＊L＊＊＊

更に詳しく a90ページ
※形状：PS　CN2側コネクタは左表のPCR-E＊＊FA+と同様

Bケーブル、WPCR選択時 メーカー ミスミ
型番 NA28WSH

取得規格 AWM20276
定格温度 ー10℃～80℃
難燃性 ー

曲げ半径mm（固定部） 仕上外径×8倍
曲げ半径mm（可動部） ー

更に詳しく a1338ページ

多芯ケーブル

Aケーブル、ZPCR使用ケーブル メーカー ミスミ

型番 NA20276

取得規格 AWM20276

定格温度 ー10℃～80℃

難燃性 ー

曲げ半径mm（固定部） 仕上外径×10倍

曲げ半径mm（可動部） ー

更に詳しく a1335ページ

旧B2300 仮0000

芯数
20 28 36 50 68 96

ケ
ー
ブ
ル
タ
イ
プ

SB
仕上外径（ｍｍ） 6.1 7.2 7.6 8.1 9.0 10.5 
許容電流（A) 1.0 1.0 1.23 1.14 0.93 0.93

A
仕上外径（ｍｍ） 6.7 7.2 7.6 8.1 9.0 10.4 
許容電流（A) 1.0 1.0 1.23 1.14 1.04 0.93 

B
仕上外径（ｍｍ） 6.1 6.9 7.3 8.2 10.5 10.5 
許容電流（A) 1.5 1.3 1.2 1.0 0.8 0.8 

WA
仕上外径（ｍｍ） 6.0 7.2 7.6 8.1 9.0 10.4
許容電流（A) 9.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4

アース用単芯電線（全型番共通）
型番 UL1007-16-GN相当品

取得規格 UL1007
曲げ半径 仕上外径×8倍
更に詳しく a1375ページ（類似仕様)

アース用圧着端子
型番 RBA1.25-3.5RE相当品
サイズ 3.7mm
外幅 6.6mm
定格電圧 300V
更に詳しく a472ページ

アース線・アース端子

コネクタ
メーカー 本多通信工業
型番 PCR-E＊＊FA+
定格電流 1A
定格電圧 AC250V
更に詳しく a89ページ

フード(20芯・28芯・36芯・68芯)
メーカー 本多通信工業
型番 PCS-E＊＊L＊

更に詳しく a90ページ

フード(50芯)
メーカー 本多通信工業
型番 PCS-E50LPA

更に詳しく a90ページ

フード(96芯)
メーカー 本多通信工業
型番 PCS-E96LKPA

更に詳しく a90ページ

形状：HCP　CN2側セントロニクスコネクタ
メーカー DDK
型番 57-30＊＊0-D76

更に詳しく a73ページ

CN２側MILソケットコネクタ
メーカー ヒロセ電機
型番 HIF3BA(B)-50D-2.54R

更に詳しく a48ページ

形状：HC50PB　CN２側セントロニクスコネクタ
メーカー DDK
型番 57FE-30500-20N-D8-3F

更に詳しく a76ページ

SPCR・WPCR・BHPCR・ZPCR・
GRNR

SPCR・EPCR
SBケーブル

メーカー ミスミ

型番 SS30WS

取得規格 AWM20276

定格温度 80℃

難燃性 VW-1SC

曲げ半径mm（固定部） 仕上外径×8倍

曲げ半径mm（可動部） ー

更に詳しく a1339ページ

ケーブル仕上外径・許容電流表

Y型圧着端子
メーカー 大同端子製造
型番 F0.08-3相当品
サイズ 3.2mm
外幅 5.2mm

更に詳しく a468ページ

Y型圧着端子はM3ねじ端子台向けを使用しております。使用するケーブルの太さにより使用する圧着端子を変更しております。

メーカー ミスミ
型番 MAST-UL20276SB-28

取得規格 ULAWM20276
定格温度 0～80℃
難燃性 VW-1

曲げ半径mm(固定部) 仕上外径×10倍
曲げ半径mm(可動部) ー

更に詳しく a1333ページ

GRNR
WAケーブル

Webなら規格拡大・新商品続々拡大中！！
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ZPCRシリーズ　商品ページb795▼
PCRハーフピッチコネクタケーブル

96芯
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対No. 絶縁体色 マークと点

線芯識別
例）ピンNo.9　黄・黒2

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

25
73
26
74
27
75
28
76
29
77
30
78
31
79
32
80
33
81
34
82
35
83
36
84
37
85
38
86
39
87
40
88
41
89
42
90
43
91
44
92
45
93
46
94
47
95
48
96
フード

25
73
26
74
27
75
28
76
29
77
30
78
31
79
32
80
33
81
34
82
35
83
36
84
37
85
38
86
39
87
40
88
41
89
42
90
43
91
44
92
45
93
46
94
47
95
48
96
フード

25対

26対

27対

28対

29対

30対

31対

32対

33対

34対

35対

36対

37対

38対

39対

40対

41対

42対

43対

44対

45対

46対

47対

48対

桃
桃
橙
橙
灰
灰
白
白
黄
黄
桃
桃
橙
橙
灰
灰
白
白
黄
黄
桃
桃
橙
橙
灰
灰
白
白
黄
黄
桃
桃
橙
橙
灰
灰
白
白
黄
黄
桃
桃
橙
橙
灰
灰
白
白

黒連続
赤連続
長黒1
長赤1
長黒1
長赤1
長黒1
長赤1
長黒1
長赤1
長黒1
長赤1
長黒2
長赤2
長黒2
長赤2
長黒2
長赤2
長黒2
長赤2
長黒2
長赤2
長黒3
長赤3
長黒3
長赤3
長黒3
長赤3
長黒3
長赤3
長黒3
長赤3
長黒4
長赤4
長黒4
長赤4
長黒4
長赤4
長黒4
長赤4
長黒4
長赤4
黒ライン
赤ライン
黒ライン
赤ライン
黒ライン
赤ライン

シールド

対No. 絶縁体色 マークと点

線芯識別
例）ピンNo.31　橙・長黒2

黒黄 長黒橙

CN1

ピンNo.

CN2

ピンNo.

CN1

ピンNo.

CN2

ピンNo.

48

96 49

1

PCRメスコネクタ
コンタクト配列図
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