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共通仕様

JN1DS04FK1

型式

RoHS

外形図 （単位：mm）

MAX
51.5

φ
19

U
N
M
A
TE

φ
15
.6

φ
18
.8

IP67 銀
メッキ 信号用 電源用 モーター金

メッキ
ワンタッチ
ロック

非在庫品

出荷日
１～1０個 3日目
1１個～ 都度見積

仕様項目 仕様及び性能
10芯 4芯

定格電流 3A/芯(#22サイズコンタクト) 5A/芯(#20サイズコンタクト)
定格電圧 200VAC 200VAC(汚染度3、過電圧範疇Ⅲ)
耐電圧 900VAC(1分間) 2000VAC(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上(DC500V 印可) 1000MΩ以上(DC500V 印可)
防水性能 IP67 IP67

気密性(単体防水) - 2.9×104PA(1分間)漏れのないこと
使用温度範囲 -20℃～+100℃ -20℃～+100℃

結線仕様 レセプタクル：スルーホール
プラグ：圧着結線(AWG#20～#28)

レセプタクル：半田結線(0.75mm2以下)
プラグ：半田結線(1.25mm2以下)

製品仕様書 JACS-5119 JACS-5119-2
取扱説明書 JAHL-5119 JAHL-5119
挿抜寿命 500回 500回

一般仕様

構成部品 材質／仕上

レセプタクル

ピンインシュレータ 合成樹脂
ピンコンタクト 銅合金／金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯)
インシュレータ 合成樹脂
アッセンブリナット 合成樹脂
ストレートエンドベル 合成樹脂
0リング 合成ゴム
ブッシング 合成ゴム(色相：黒／灰)
グランドナット 合成樹脂
ピンコンタクト(#22) 金メッキ
ピンコンタクト(#20) 銀メッキ

プラグ

フロントインシュレータ 合成樹脂
リヤインシュレータ 合成樹脂
カップリングナット 合成樹脂
アッセンブリナット 合成樹脂
アングルエンドベル 合成樹脂
ストレートエンドベル 合成樹脂
0リング 合成ゴム
ブッシング 合成ゴム(色相：黒／灰)
グランドナット 合成樹脂
スプリング ステンレス鋼
スプリングピン ステンレス鋼
ソケットコンタクト 銅合金／金メッキ(10芯)、銀メッキ(4芯)

材質／仕上

●着脱が簡単、確実なワンタッチロック式
●小型、軽量でIP67の防水性
●パネル取付レセプタクル、中継アダプタと接続します。

挿抜簡単！ワンタッチ防水コネクタJN1

定格や材質/仕上に関しては b3366ページ

・  ストレートプラグ同士は嵌合しません。
・10芯の場合、コンタクトは別売です。 
   a3368ページ
・4芯の場合、コンタクトは付属しています。

RoHS 銀金 ワンタッチ

ストレートプラグ

製品は独自の構造を採用しているためほかのシリーズのコネクタとは嵌合できません

組み合わせ方法
ストレートプラグ

アングルプラグ 中継アダプタ

パネル取付レセプタクル

特  長
JN1サーボ用ワンタッチ防水小型メタルコネクタ
●JN1は安川電機ΣⅢ（SGDS）シリーズに採用されているIP67対応の防水・防塵コネクタ。
●耐振性、耐油性に優れた耐環境性能を持ち合わせ着脱が容易なワンタッチロック機構を採用。
●結線方式はハンダ付け、圧着の2タイプをラインナップ。

製品構成

ストレート DS

アングル FS

中継 HS

パネル取付 AS

JN1 DS 04 FK 1
① ② ③ ④ ⑤

①シリーズ名
②コネクタの形状
③芯数（4,1０）
④コンタクト形状　MK：オス（ピン）　SL、FK：メス（ソケット）
⑥ケーブル仕上り外径　1：φ5.7～7.3　2:φ6.5～8.0

型式構成

エンドベル

クランプナット

絶縁体

型式 芯数 結線
方法

適合ケーブル
仕上外径

基準単価 スライド単価
1～49個 50～99個 100個～

JN1DS04FK1 4 半田 φ5.7～7.3 ¥670 ¥600 ¥540
JN1DS04FK2 φ6.5～8.0 ¥670 ¥600 ¥540
JN1DS10SL1

※コンタクト（ソケット）別売 10 圧着
φ5.7～7.3 ¥650 ¥590 ¥520

JN1DS10SL2
※コンタクト（ソケット）別売 φ6.5～8.0 ¥650 ¥590 ¥520

販売：ミスミ／製造元：日本航空電子工業（株）

ワンタッチロック（防水・小型）・JN1シリーズワンタッチロック（防水・小型）・JN1シリーズ
CM10Series Connector /JN1/XS5


