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結束バンド
固定具

ケーブル
グランド

ケーブル
ブッシュ

ケーブル
クリップ

配線固定
ステッカー

工業用テープ

結束バンド

RoHS

仕様
材質 66ナイロン UL94V-2

使用温度範囲 −40℃〜85℃
色 黒

ケーブルブッシュ（コードストッパ）

●�電源コードをシャーシやパネルの通線穴に固定し、引張りや
ねじれから保護するブッシングです。
●�平型コード用と丸型ケーブル用があります。
●�コードストッパ取付専用工具KT-1を使用すると取付作業が
楽になります。

電源コードをパネルに固定・保護するコードストッパ

型式 パック入り数

SR-5R1 100P

当日出荷は、17時までに都度お申し付けく
ださい。 

出荷日
1～10パック 翌日（当日）
11パック～ 都度見積

在庫品

難燃

外形図 （単位：mm）
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※ 直径（A）の円を、中心振り分けでE寸法の平行線でカットした穴になります。
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（丸型ケーブル） （平型コード）

商品番号
基準単価 スライド単価 重量

（ｇ）1〜9個 10〜29個
KT-1 ¥3,700 ¥3,330 270

型式

KT-1

スライドラック
噛合位置（※） 開口長さ（mm）

A 0〜14
B 7〜21
C 13〜27
D 20〜33

■開口長さ調節要領

※ギア付ハンドルの中央のギアと噛み合う
　スライドラックの目盛を示します。

構造図
開口状態閉口状態

ハンドル

ギア付ハンドル

スライドラック

D C B A

■KT-1の調節方法・�止ネジをドライバー（コイン代用可）でゆる
め、ハンドルを外します。（反対側にバネがあ
りますのでご注意ください。）
・�ギアハンドルの中央の歯に、スライドラックの
歯溝A〜Dのいずれかをはめ込んで調節しま
す。
・�ハンドルの内側突起をスライドラックの横溝
にはめ込みます。
・�ギヤハンドル、スライドラック、ハンドルの順
に重ねあわせて止ネジを入れたあと反転し、
刻印面を表にします。
・�ハンドルを広げた状態でバネを溝に装着し
ナットで締付けます。

コードストッパ取付工具

●�コードストッパをパネルに取り付けるための専用工具です。取り付け作
業が容易になります。
●�支点のネジを取り外し、コードストッパはさみ口のサイズを変更できま
す。※支点のネジを取り外す際に、バネが飛び出すことがありますの
でご注意ください。
●�ラックの噛合わせ位置の変更（4段階）によって0〜33mmまで開口部
長さが調節できます。

コードストッパの取付作業を楽にする専用工具

当日出荷は、１７時までに都度お申し 
付けください。 

出荷日
１～3個 翌日（当日）
4個～ 都度見積

在庫品

コードストッパの取付方法

2.ストレインリリー
フでケーブルを固
定し、取り付け穴
へはめ込みます。

1.ケーブルにコード
ストッパをはめ込
みます。

3.専用取付工具を
使用すれば作業が
容易になります。

4.パネルにしっかり
と固定されます。

ケーブルブッシュケーブルブッシュ
Cable Bushing & Grommet

商品番号 ケーブル
タイプ

適合電線 A B C D E 取付パネル
板厚F 取付工具 重量

（ｇ/個） 規格 基準単価 スライド単価
タイプ サイズ ケーブル仕上り外径 1〜4パック 5〜9パック 10〜29パック

SR

F21-100P

平型
コード

2.3×4.5
2.8×5.3 9.5 10.36 3.98 10.3 8.7 0.5〜1.6

KT-1
a本ページ下段

0.5 UL ¥720 ¥640 ¥570

F23-100P 2.3×4.5
2.8×5.3 9.5 10.50 4.57 10.3 8.7 1.8〜3.2 0.5 UL ¥720 ¥640 ¥570

F31-100P 3.0×5.6 11.0 11.58 4.94 10.3 9.9 1.0〜1.6 0.8 — ¥720 ¥640 ¥570

F41-100P 3.0×7.1
3.8×7.6 12.7 13.42 4.12 10.3 11.8 0.5〜1.6 1.0 UL ¥720 ¥640 ¥570

F51-100P 5×10.4 14.3 15.66 6.44 15.2 13.2 0.5〜1.6 1.7 — ¥900 ¥810 ¥720
F53-100P 5×10.4 13.2 15.06 7.15 15.2 13 1.8〜3.5 2.8 — ¥900 ¥810 ¥720
5R1-100P

丸型
ケーブル

φ6.2−φ7.4 12.7 14.28 4.17 11.0 11.5 0.5〜1.6 1.0 — ¥900 ¥810 ¥720
5R2-100P φ6.2−φ7.4 12.7 13.53 4.52 11.0 11.5 1.8〜2.5 1.0 — ¥900 ¥810 ¥720
6W2-100P φ7.6 12.7 13.08 4.62 11.0 11.8 1.8〜2.3 2.0 — ¥900 ¥810 ¥720
6P1-100P φ7.4−φ8.2 15.9 16.26 6.14 14.8 14.0 0.5〜1.6 2.0 UL ¥900 ¥810 ¥720
6P3-100P φ7.4−φ8.2 15.9 16.28 5.99 14.8 14.0 1.9〜3.2 1.5 UL ¥900 ¥810 ¥720
6R1-100P φ8.2−φ9.2 15.9 16.05 5.82 14.8 14.0 0.5〜1.6 1.5 UL ¥900 ¥810 ¥720
6R3-100P φ8.2−φ9.2 15.9 16.31 6.06 14.8 14.0 1.9〜3.2 0.8 UL ¥900 ¥810 ¥720
7R1-100P φ9.4 19.0 19.92 7.80 19.0 16.5 0.5〜1.6 1.5 — ¥980 ¥880 ¥780
7R3-100P φ9.4 19.0 20.03 8.06 19.0 16.5 1.9〜3.2 1.5 — ¥980 ¥880 ¥780
8R3-100P φ12−φ15.2 22.2 22.63 8.86 20.6 21.3 1.9〜3.2 0.8 — ¥1,280 ¥1,150 ¥1,020

※2011年カタログ販売品で仕様変更になっています。
　SR-7R1-100P、SR-7R3-100P：ケーブルクランプ部が丸型ケーブル仕様になっています。

1パック 100個入

※ケーブルの硬さによって、取付けがゆるい事があります。テープや収縮チューブで調整することができます。


