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WEBなら詳細スペック確認可能濾過材を特殊折り加工しているから交換頻度減でコストダウンに貢献

検索ミスミ ワイヤーカット用フィルター
WEBなら当日出荷2百点以上

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

●使用済みフィルターについて
E ご使用済みフィルターは回収しておりません。
E ご使用の地域ごとによる産業棄物処理方法に沿ってご廃棄く
ださい。

ミスミ

ワイヤー放電加工機用ロングライフフィルター
センターカプラタイプ カプラ無しタイプ

■圧力方式：内圧

型番 タイプ 適用
メーカー 外径 内径 高さ カプラ 精度

（μm相当） E概要・適用機種（参考） ￥通常単価
1～2パック

L－WFLM

D

三菱電機

300

－

500

センターカプラ

3μｍ

DWC－（90．90S．110．110S．110P）A・B・S・Z・Z－P 42,000

E
340 300

CX（10．20）．FX（10．20．10K．20K．30K）．FA（10．20．30．10P．20P）
RA90．QA（10．20）．PX05．FA（10VS．20VS．10PS．20PS） 22,000

ES タイプEに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプEと同じです） 24,000 

F
300

29
250

無
DWC－（70．90．90P．110．200）F・G・H・HA・U
DWC－（90．110）C1・C2．SX（10．20） 20,000

FS タイプFに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプFと同じです） 22,000 
G － センターカプラ DWC－（90．90S．110．110S．110P）A・B・S・Z・Z－P 20,000

L－WFLSD
D

ソディック

340

45

300

無

A（350．350S．350W．350SS．350SSW．300W．320D．500．500W．530D）
A（600W．650．750．750W．1000．1000W）．BF（250．275．280L．320L）．
AQ（325L．327L．350L．360L．535L．537L．550L．600．700．750L）．
AX350L．EXL100L

23,000

DS タイプDに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプDと同じです） 25,000 

L－WFLF

B

ファナック

MODEL（O．P．Q．R．S．V）．TAPECUT（W0．W1．W2．W3．W4）
α－（0B．1B．0C．1C．OiA） 23,000

BS タイプBに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプBと同じです） 25,000 
C

－ センターカプラ

α－（0iB．0iC．1iB．1iC．0PiB．0PiC．1iD） 22,000
CS タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプCと同じです） 24,000 

L－WFLMF

B

牧野フライス

300 500 EE（3．6．6L）．EQ5．EH（3．6）．EQH5．EQF5．MUQ32．EC（32．64）
MU43．ECQ53 42,000

C
340 300

U（32．53．32K．53K．32i．53i．32j．86）．EC（32．64）．ECQ53．EU64．
SP（43．64）．W（32FB．53FB）．UP（32i．53i）．UF53．UPH1 23,000

CS タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプCと同じです） 25,000 

D
300

250 EE（3．6．6L）．EQ5．EH（3．6）．EQH5．EQF5．MUQ32．EC（32．64）
MU43．ECQ53 20,000

L－WFLH

D

日立精工

500 （3．4．5．6．8）Q．3HP 42,000

E
340 300

CUT（203F2．203R．254．254RS．254RH．254Y．354．354R）
CUT（355．355R．355RS．355RH．355Y） 23,000

ES タイプEに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプEと同じです） 25,000 

L－WFLSE
B

西部電機

300 500 EW（A5．A5S．A7S）．EW（300．450．600．700．1000）K2
EW－C3．EWP－B3S 42,000

C
340 300

M（350S．500S．750S） 23,000
CS タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプCと同じです） 25,000 

L－WFLB
C

ブラザー 300 29 250 無
HS（300．350．3100．3600．5100） 20,000

CS タイプCに新濾材を搭載した高機能タイプ（適用機種はタイプCと同じです） 22,000 

E 適用機種ごとの標準仕様品を掲載しています。仕様変更されている場合がありますので、必ず圧力方式・寸法等をご確認ください。
E センターカプラタイプの場合、機械本体のジョイント側ホースの長さにより取り付けできない場合がございます。その際は、 P.866のサイドカプラ
タイプをお求めください。
E 精度は、あくまで目安としてお使いください（絶対濾過値ではございません）。
E 最高使用圧力は、2kg/cm2ですので、その時点で速やかに交換してください。
E フィルター寿命は、加工内容によって大きく変動することがあります。銅・アルミ等の非鉄金属材を加工される場合、特に寿命が短くなる恐れが
ありますので、ご注意ください。

E 品質改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。

●濾過材を特殊折り加工することで、濾過面積がノーマル
　タイプより大幅に増え、ロングライフを実現しました。

L－WFLM － F
型番 タイプ

●数量スライド価格（E1円未満切捨て）
数　量 1～2 3～4 5～9 10～19 20～
値引率 価格表 3％ 5％ 10％

1パック単位 2本入

3
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