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サージ吸収ユニット

インターロック

ワイヤーキット

RoHS

電磁開閉器
型式

コンタクタ
型式

インターロック
ユニット型式

基準単価 スライド単価
1～10個 11～29個 30個～

ＫＨＫ６ MCR-6A

UR-02 ¥640 ¥570 ¥510
ＫＨＫ９～２２ MCR-9B～２２B
ＫＨＫ３２ MCR-32A
ＫＨＫ５０、６５ MCR-５０A、６５A

電磁開閉器
型式

コンタクタ
型式

ワイヤーキット
型式

基準単価 スライド単価
1～10個 11～29個 30個～

ＫＨＫ６ MCR-6A UW-18
¥720 ¥640 ¥570ＫＨＫ９～２２ MCR-9B～２２B UW-22

ＫＨＫ３２ MCR-32A UW-32
ＫＨＫ５０、６５ MCR-５０A、６５A UW-63 ¥880 ¥790 ¥700

RoHS

RoHS

●ＫＨＫ６～６５まで共通で使用できます。
●絶縁電圧AC1000V
●インパルス耐電圧AC8KV
●保護等級：IP20

開閉時に発生するサージを吸収します。

●ワンタッチ式で非常に便利です。
●可逆形電磁接触器として使用できます。

電磁接触器同士を接続出来ます。

部品構成 定格電圧
内部構成部品仕様

重さ 型式
基準単価 スライド単価

V R C 1～10個 11～29個 30個～
バリスタ＋ＣＲ

AC 
１００～１２５Ｖ ２７０Ｖ

１００Ω ０．１μＦ

２９g

US-2 ¥550 ¥533 ¥522

バリスタ＋ＣＲ ２００～２４０Ｖ ４７０Ｖ US-3 ¥550 ¥533 ¥522

バリスタ＋ＣＲ ＤＣ ２４～４８Ｖ １２０Ｖ US-4 ¥550 ¥533 ¥522

バリスタ
AC/DC
コモン

２４～４８Ｖ １２０Ｖ
― ０．４７μＦ

US-11 ¥350 ¥339 ¥332

バリスタ １００～１２５Ｖ ２７０Ｖ US-12 ¥350 ¥339 ¥332

バリスタ ２００～２４０Ｖ ４７０Ｖ US-13 ¥350 ¥339 ¥332

当日出荷は、１７時までに都度お申し付
けください。 在庫品

出荷日
１～30個 翌日（当日）
31個～ 都度見積

1個から注文OK!

当日出荷は、１７時までに都度お申し付
けください。 在庫品

出荷日
１～30個 翌日（当日）
31個～ 都度見積

1個から注文OK!

当日出荷は、１７時までに都度お申し付
けください。 在庫品

出荷日
１～30個 翌日（当日）
31個～ 都度見積

1個から注文OK!

●面倒な配線作業が一切不要です。
●樹脂で固定されているので、結線作業が非常に楽です。
●インターロックと一緒にお使いになれば可逆型になります。

電磁接触器同士を接続する固定ワイヤーです。

・ワイヤーは2本で１セットとなっております。

US-2

型式

UR-02

型式

UW-18

型式

US-2～US-4 US-11～US-13US-2～US-4 US-11～US-13

CE対応

ワンタッチ
ロック

ネジ
取付

ツメを折る

サージ吸収ユニットサージ吸収ユニット

Electromagnetic Switch

サージ吸収ユニットサージ吸収ユニットサージ吸収ユニット

電磁開閉器


