
ケーブルグランド（耐熱）

出荷日
１～10個 翌日（当日）
11個～ 都度見積
当日出荷は、１７時までに都度お申
し付けください。

在庫品

ケーブルグランド（難燃）

外形図 （単位：mm）
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型式 No. 色

CRMPR M12-4578 GN

ケーブルグランド（耐熱）ケーブルグランド（耐熱）ケーブルグランド（耐熱）ケーブルグランド（耐熱）

ケーブルグランドケーブルグランド
Cable Gland

RoHS 耐熱温度150℃のケーブルグランド
● －40℃～150℃の幅広い温度に対応可能な耐熱ケーブル
グランドです。
● 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネル
にも取付可能です。
●IP68保護構造対応です。

仕様

材質 46ナイロン（本体、ツメ、ロックナット、シールナット） UL94V-2
シリコン（ワッシャー、シール）

保護構造 IP68
使用温度範囲 －40～150℃

色 緑

出荷日
１～10個 翌日（当日）
11個～ 都度見積
当日出荷は、１７時までに都度お申
し付けください。

在庫品

型式 No. 色

CRMPF M12-4578 B

RoHS 66ナイロンを使用した難燃性のケーブルグランド
● 材料に66ナイロンとシリコンを使用した難燃性のケーブ
ルグランドです。

● 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネル
にも取付可能です。
●IP68保護構造対応です。

外形図 （単位：mm）
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※シールとワッシャーの色が変更になります。（オレンジ→白）
　オレンジ色は、在庫がなくなり次第販売終了となります。

仕様

材質 66ナイロン（本体、ツメ、ロックナット、シールナット） UL94V-0
シリコン（ワッシャー、シール）

保護構造 IP68
使用温度範囲 －40～105℃

色 黒

型式 No. 色 適合電線径
(mm) SW A B C D 重量

(g) 取付ネジ 取付穴径
(mm) 適合板厚 基準単価 スライド単価

1～9個 10～29個 30～49個

CRMPF

M12-3053

B
(黒)

φ3～5.3 19 21 9 16.6 5 7 M12（P＝1.5） 12.0～12.3 2.5mm以下
¥240 ¥210 ¥190

M12-4578 φ4.5～7.8 ¥240 ¥210 ¥190
M16-60100 φ6～10 22 24.5 10 19

5.5

11.5 M16（P＝1.5） 16.0～16.3 ¥340 ¥300 ¥270
M20-70120 φ7～12 24 27 15 20 14 M20（P＝1.5） 20.0～20.3 7mm以下 ¥430 ¥380 ¥340
M20-90140 φ9～14 27 30 10 21.2 18 3mm以下 ¥440 ¥390 ¥350
M25-140180 φ14～18 33 36 25 28 M25（P＝1.5） 25.0～25.4 ¥580 ¥520 ¥460
M32-180250 φ18～25 41 46 11 28 6.3 45 M32（P＝1.5） 32.0～32.4 4mm以下 ¥980 ¥880 ¥780

型式 No. 色 適合電線径
(mm) SW A B C D 重量

(g) 取付ネジ 取付穴径
(mm) 適合板厚 基準単価 スライド単価

1～9個 10～29個 30～49個

CRMPR

M12-3053

GN
(緑)

φ3～5.3 19 21 9 16.6 5 7 M12(P＝1.5) 12.0～12.3 2.5mm以下
¥640 ¥570 ¥510

M12-4578 φ4.5～7.8 ¥640 ¥570 ¥510
M16-60100 φ6～10 22 24.5 10 19

5.5

11.5 M16(P＝1.5) 16.0～16.3 ¥680 ¥610 ¥540
M20-70120 φ7～12 24 27 15 20 14 M20(P＝1.5) 20.0～20.3 7mm以下 ¥790 ¥710 ¥630
M20-90140 φ9～14 27 30 10 21.2 18 3mm以下 ¥840 ¥750 ¥670
M25-140180 φ14～18 33 36 25 28 M25(P＝1.5) 25.0～25.4 ¥1,080 ¥970 ¥860
M32-180250 φ18～25 41 46 11 28 6.3 45 M32(P＝1.5) 32.0～32.4 4mm以下 ¥1,520 ¥1,360 ¥1,210
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